
Con oltre 75 anni di esperienza nel settore delle pompe 
e oltre 40 anni di esperienza nel solare, Grundfos ha 
dotato il sistema SQFlex di una tecnologia altamente 
collaudata per un funzionamento sempre affidabile. 

Applicazioni di prodotto versatili:
• Approvvigionamento acqua off-grid
• Abbeveraggio del bestiame
• Approvvigionamento idrico per abitazioni e comunità
• Irrigazione delle colture

Progettata per le tue esigenze:
La gamma SQFlex è compatibile con sistemi solari, 
eolici o combinati ed è disponibile in tre configurazioni: 
5 modelli a rotore elicoidale (diametro 3”), 5 modelli 
centrifughi (diametro 3”) e 6 modelli centrifughi 
(diametro 4”). Con i modelli centrifughi e volumetrici 

disponibili, Grundfos offre la migliore gamma di 
soluzioni per le applicazioni più gravose.

•   Inverter CA/CC con collegamento universale 
(non specifico per la polarità), integrato direttamente 
nella pompa

•   Compatibile con la più ampia gamma di tensioni 
in ingresso disponibile sul mercato (30-300 V CC | 
90-240 V CA)

•   Motore PM/BLDC ad alta efficienza 
•   Opzioni di costruzione in acciaio inox AISI 304, 316 e 

904L con anodo sacrificale disponibili
•   Praticamente esente da manutenzione
•   Protezione motore e contro marcia a secco integrata 
•   Tecnologia di approvvigionamento idrico affidabile e 

comprovata

Specifiche tecniche

La gamma di pompe sommerse Grundfos SQFlex alimentate 
in CA/CC comprende ora modelli ad alta velocità per garantire 
una copertura ancora migliore di tutte le esigenze di pompaggio 
dell’acqua a energia solare. 

Ampia gamma di pompe 
sommerse a energia 
solare SQFlex

Portata max: 18 m3/h (90 m3/giorno)  | 79 gpm

Prevalenza max.: 250 m | 820 piedi

Temperatura del liquido: Da 0°C a +40°C | Da 32°F a 104°F

Profondità di immersione 
massima sotto il livello 
dell’acqua statico: 

152 m | 500 piedi

Campo tensione: 
Da 30 a 300 V CC (da 100 a 300 V CC  per 
SQF3-105, SQF 5-70, SQF 7-55),  1 x 90-240 V 
CA, 50/60 Hz

Corrente max.: 12 A

Grado di protezione 
pompa: IP68
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Curve di rendimento

Dimensionamento e selezione

Controlli di sistema

CU200 CIU903

Capacità di monitoraggio, tra cui:
• Stato funzionamento pompa
• Dati sul consumo di energia
• Avviso di serbatoio d’acqua pieno
• Quattro allarmi di sistema
• Operazioni di riempimento/svuotamento 

serbatoio (modelli standard)

Non compatibile con motori da 2.500 watt 
(SQF 3-105, SQF 5-70 e SQF 7-55)

Consente alla pompa di:
• Utilizzare le funzioni di controllo di 

Grundfos GO
• Integrarsi in Grundfos Utility Connect
• Completare le operazioni di riempimento/

svuotamento del serbatoio
   (Modelli alta velocità)

(Compatibile con tutti i modelli)

Grundfos Product Center
Accedi alla piattaforma direttamente dal sito web Grundfos 
e ottieni tutte le informazioni sui prodotti in un unico posto, 
ottimizzato per il tuo PC, tablet o smartphone.

App Grundfos GO Solar
Scarica l’app e dimensiona i sistemi solari in base 
all’applicazione, alla pompa o ai pannelli solari. È anche 
possibile completare il dimensionamento di base offline e 
sincronizzarlo con il Grundfos Product Center in un secondo 
momento.
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Modello Dimen-
sioni Mandata Tensione 

CC
Tensione 

CA Potenza Max. amp. 
corrente

Controller 
se neces-

sario

SQF 1-30 Piccola 1,25” 30-300 90-240 300 8,4 CU200

SQF 1-70 Media 1,25” 30-300 90-240 1.000 8,4 CU200

SQF 3-105 Grande 1,25” 100-300 90-240 2.500 12 CIU903

SQF 5-70 Grande 1,5” 100-300 90-240 2.500 12 CIU903

SQF 7-55 Grande 1,5” 100-300 90-240 2.500 12 CIU903

SQFlex Standard

SQFlex High Speed (Grande)

SQFlex High Speed (Media)

SQFlex High Speed (Piccola)
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