
DET ALDRIG VARIT MER 
TILLFÖRLITLIGT OCH FLEXIBELT  
ATT ANVÄNDA DINA DRÄNKBARA 
BORRHÅLSPUMPAR
SKYDD OCH 
ÖVERVAKNING AV 
GRUNDVATTENINTAG, 
DRÄNERING OCH 
BEVATTNING SAMT 
TANKTILLÄMPNINGAR

GRUNDFOS STYRENHETER LC 232 OCH LC 242
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SE HUR DU DRAR NYTTA 
AV EN STYRENHET 
I DIN DRÄNKBARA 
PUMPINSTALLATION 

Styrenheten har fördefinierade 
inställningar som passar dessa 
applikationer för en enklare och 
snabbare driftsättning. 

Styrenheterna LC 232 och LC 242 har 
stöd för upp till fem styrnivåer för 
både drift med analog nivåsändare och 
flottörbrytare i t.ex. tankapplikationer 
eller för att undvika att överpumpa 
ditt borrhål i vattenintags- eller 
bevattningsapplikationer.

Grundfos styrenheter LC 232 och LC 
242 är utformade för applikationer 
med en eller två pumpar och är 
idealiska för vattenintagsapplikationer 
i privata installationer eller mindre 
vattenverk samt dränering av vatten 
på byggarbetsplatser. Styrenheten är 
också idealisk för tömning och fyllning 
av tankar med flottörbrytare eller analog 
nivåsändare.
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LÄTT ATT INSTALLERA, 
DRIFTSÄTTA OCH 
KONFIGURERA FÖR SMART 
DRIFT AV DIN DRÄNKBARA 
BORRHÅLSPUMP 
Grundfos styrenheter LC 232 och LC 242 erbjuder ett 
omfattande utbud av funktioner för fullständig övervakning 
och styrning av pumpsystem och skyddar både pump och 
motor för långvarig och säker drift

Unik manöverpanel med en enkel och 
tydlig översikt
Styrenheten har ett intuitivt användargränssnitt som 
kan användas för daglig statusövervakning av nivå, 
pumpstatus, larm samt manuell styrning av pumparna. 

Styrenheten har bland annat följande funktioner:
• Manuell och automatisk styrning av pumpen
• Bluetooth-parkoppling med Grundfos GO Remote
• Driftindikation, t.ex. ström på och pump i drift
• Indikering av larm och varning, t.ex. fasfel och hög 

vattennivå
• Motor- och fasfelsskydd
• Inställning av stoppfördröjning som motsvarar aktuella 

driftförhållanden

Användargränssnittet ger en snabb installation via en 
driftsättningsguide. 
För mer avancerade konfigurationer och justeringar ger 
mobilappen Grundfos GO full kontroll över de många 
funktionerna.

Enkel SCADA-integrering 
Styrenheten integreras sömlöst i Grundfos serier med 
kommunikationsmoduler, vilket säkerställer en enkel 
anpassning till alla övervakningssystem som SCADA.
Styrenheten använder öppna protokoll för anslutning till 
alla SCADA-system. Dessa gör att du får fjärråtkomst till din 
pumpinstallation. Du kan styra pumparna, ändra inställningar 
och komma åt information som larm och driftdata.

Återställningsknapp
Faktisk vattennivå eller 

larmkod vid fel

Varnings- och 
pinkodskyddsindikation

Kopplingsknapp för 
Bluetooth-anslutningIndikering av 

pumpens drift

Knappar för justering
Pump-/motorskick

Torrkörning, stopp, starta 
och indikering av hög nivå

Ställ in pumpen i läge PÅ, 
AV eller AUTO

Analog 
nivåsändare

Torrkörning
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FUNKTIONER SOM GÖR DIN 
INSTALLATION SÄKER OCH 
TILLFÖRLITLIG 

Schemaläggning 
Gör det enkelt att bestämma inom vilken 
tid på dagen styrenheten får arbeta. 
Detta kan vara fördelaktigt i t.ex. en 
bevattningsapplikation där pumpen 
behöver köras under dygnets timmar, 
där den är mest effektiv – lägsta 
avdunstning.

Pump och systemskydd  
Styrenheten varnar dig med ett larm vid 
strömöverbelastning, pumpöverhettning, 
torrkörning, hög vattennivå, fasfel eller 
saknad fas, sensorinkonsekvens eller -fel, 
intrång upptäckt, kabelstöld, vatten på 
golvet, för många omstarter och fukt i 
pumpen

Pinkodsskyddad 
Säkerhet är viktigast för oss. För att 
skydda din installation har vi infört olika 
sätt att låsa/skydda styrenheten från 
obehörig användning. Displayen kan 
låsas på två nivåer och även åtkomst till 
inställningsmenyn i Grundfos GO kan 
skyddas med en PIN-kod.

Larm- och varningslogg  
Styrenheten har en detaljerad larm- och 
varningslogg med de senaste 20 larmen. 
Larmloggen kan nås på distans via 
SCADA. Du kan också använda Grundfos 
GO för att inspektera loggarna på ditt 
eget språk för enkel felsökning och 
avhjälpande åtgärder vid pumpsystemet. 

Historisk funktionsdatalogg
Styrenheten tillhandahåller historiska 
data för att hjälpa till och säkerställa 
effektiv drift. Pumpsystem: Totalt tid, 
driftstid och energiförbrukning. Varje 
pump: Driftstimmar, senaste driftstid, 
driftstimmar idag och igår, antal starter 
idag och igår, starträknare sista timmen, 
energiförbrukning och motorström.

Användarkonfigurerbar logg 
Styrenheten ger möjlighet att skapa ett 
antal anpassade loggserier.
Detta gör att du kan logga in på 
pumpprestanda, ingångssignaler från 
installationen som vattennivå i tanken, 
pulsflödesmätare eller till och med 
digital ingång som start/stopp. 
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ARBETA  
SMARTARE NÄR  
 DU INTE ÄR PÅ 
KONTORET

ALLMÄNT OM GRUNDFOS GO
Grundfos GO är vår omfattande plattform för mobil 
pumpstyrning. Styrenheterna stöds av Grundfos GO direkt 
via Bluetooth Smart-teknik, vilket säkerställer enkel och 
sömlös integrering mellan styrenheten och appen. 

Alla detaljerade pumpinställningar kan enkelt konfigureras, 
övervakas och driftsättas via Grundfos GO. Detta gör detta 
det möjligt att i förväg ansluta till ditt pumpsystem från 
servicebilen. Du vägleds steg för steg av startguiden vilket 
säkerställer att ditt nya pumpsystem omedelbart är i drift. 
Första gången styrenheten startas guidar startguiden dig 
genom de grundläggande inställningarna. 

GRUNDFOS GO OCH LC-STYRENHET

Automatisk testkörning 
Styrenheten har en automatisk testkörningsfunktion för 
att förhindra att pumparna kvävs eller blockeras på grund 
av kalkavlagringar eller andra avlagringar. Automatisk 
testkörning används i brunnar som inte är i drift under 
en längre tid, t.ex. för bevattning. Den automatiska 
testkörningsfunktionen säkerställer att pumparna startar 
enligt ett definierat intervall och körs i några sekunder.

Maximalt antal omstarter 
Styrenheten har en funktion ”max antal omstarter” för att 
förhindra att pumpar startar om i händelse av blockering 
eller andra skador. Detta skyddar pumparna och sparar 
energi. Denna funktion är till stor hjälp vid tillämpningar 
som bevattning och grundvattensänkning där belastningen 
fördelas ojämnt under året. 

Underhållsindikation av antal använda timmar 
Styrenheten har en inbyggd serviceindikeringsfunktion som hjälper till 
att hålla reda på när service behövs. Ange bara önskat tidsintervall så 
genererar styrenheten en varning när pumpen har varit i drift under 
den angivna tidsperioden.

Konfigurerbara in- och utgångar (CIO) 
Styrenheten har ett antal fria ingångar och utgångar för extra sensorer, 
till exempel utloppstryck. Grundfos CIO-portar (Konfigurerbar ingång/
utgång) kan konfigureras så att de passar nästan alla typer av signaler 
på samma fysiska terminaler. CIO-portar kan användas som digital 
ingång/utgång, analog ingång och Pt 100/1000-temperaturingångar för 
flexibel användning i den aktuella applikationen. De två reläutgångarna 
kan konfigureras med Grundfos GO för att visa en mängd olika 
statusinformation om ett övervakningssystem eller PLC.

Den enkla och intuitiva instrumentpanelen visar status för din 
installation. Här kan du övervaka systemet och pumparna direkt, 
med genvägar till larm och varningar, manuell pumpstyrning och 
detaljerad status för dina pumpar. 

Du kan också skapa en fullständig rapport med inställningar och 
status för installationen här och nu. 

Tillvalsfunktioner som startfördröjning kan justeras. Dessutom kan 
appen Grundfos GO också användas för att lagra (säkerhetskopiera) 
den fullständiga uppsättningen inställningar från styrenheten eller för 
att kopiera inställningarna om och om igen för framtida installationer, 
för att minimera arbetsbelastningen. 

Skanna härför att ladda ner din gratisver-
sion av Grundfos GO Remote



Flottörbrytare och analoga nivåsändare 
Lägg till flottörbrytare eller analoga trycksensorer, eller en kombination av 
de två, som matchar dina behov av larm och varningar och daglig kontroll 
av din nivåstyrningsapplikation.

Analog nivåsändare 
Grundfos erbjuder ett brett utbud av analoga nivåsändare för tillförlitlig 
och exakt övervakning och kontroll i din brunn eller vattentank. 

Anslutning 
Grundfos fältbusskoncept är den perfekta lösningen för styrning av 
pumpsystem med Grundfos LC-nivåstyrenheter och är enkla att installera, 
driftsätta och använda. Kommunikationsgränssnittsmodulen CIM och 
kommunikationsgränssnittsenheten CIU möjliggör trådbunden och trådlös 
anslutning via olika kommunikationsprotokoll av industristandard och 
fullständig integrering med SCADA-system och andra molntjänster.

Motor med temperaturskydd 
Grundfos dränkbara motorer kan utrustas med en Pt100- eller Pt1000-
temperatursensor för övervakning av motortillstånd.
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TILLBEHÖR TILL   
LC-STYRENHET

En kompakt lösning komplett 

med certifierat motorskydd

En skåplösning som erbjuder 

modularitet och anpassning

En- och tvåpumpsdrift • •

3-fas 230/400 V AC (50/60 Hz) • •

1-fas 230 V AC (50/60 Hz) • •

Start- och driftskondensatorer för 1-fassystem •

Direkt online-startmetod upp till 12 A • •

Direkt online-startmetod upp till 26 A •

Direkt online-startmetod upp till 65 A •

Mjukstartmetod upp till 72 A •

Motorskydd Inbyggt elektroniskt överlastrelä

Överhettningsskydd via PTC • •

Plastskåp • •

Metallskåp •

IP 54/NEMA 3R • •

Inbyggd summer • •

Grundfos GO-stöd via Bluetooth Smart • •

Stöd för Grundfos CIM-modul (Communication Interface Module)* • •

Uppdatera till nya funktioner via USB • •

Anpassning med ytterligare alternativ Som alternativ

Strömmätning Inbyggt Som alternativ

Applikation IO 2xDI, 2xDIO, 2xCIO, 2xNO/NC (anmärkning 1) •

Applikation IO 242 med 4xDI, 1xADI, 2xNO/NC (anmärkning 1) •

Ytterligare IO 241 med 2xDI, 2xDIO, 4xCIO, 2xNO/NC (anmärkning 1) Som alternativ

Schemaläggning •

Användarkonfigurerbar logg •

Överskriden gräns •

ÖVERSIKT ÖVER 
 KONFIGURATION 
Grundfos LC-styrenheter finns tillgängliga
i följande konfigurationer.

(Anmärkning 1)
DI: Digital ingång, t.ex. drift med flödesbrytare, torrkörningssignal, pulsflödesmätare, manuell start och stopp av pump etc.
ADI: Analog eller digital ingång kan användas för analog sensor [0–10 V, 4–20 mA, 0–20 mA, 0–5 V eller 0,5–3,5 V] eller en digital ingång.
CIO: Konfigurerbar ingång eller utgång kan användas både som ingångs- och utgångssignal, t.ex. ingång från Pt100/Pt1000, analog sensor, digital signal.
NO/NC: Relä – Normalt öppet, normalt slutet
DIO: Kan användas för digital utgångs- eller ingångssignal till annan utrustning t.ex. torrkörningslarm.

Moduler som stöds: 
CIM 150 Profibus, CIM 200 Modbus RTU, CIM 260 3G/4G, CIM 280 GiC/GRM 3G/4G, CIM 300 BACnet, CIM 500 PROFINET Modbus TCP BACnet IP 

Alternativ 
LC 242-styrenheterna kan beställas med följande alternativ inbyggda från 
fabrik: 

• Indikering av defekt lampa
• Omkopplare PÅ/AV/AUTO
• Elektrodrelä
• Reservbatteri

• Arbetsbrytare
• Kretsbrytare
• Jordfelsbrytare  

(RCD, JFB)
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LC 242LC 232



GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6; 
431 90 Mölndal)
431 24 Mölndal Sweden
Tel: (+46) 771 32 23 00
www.grundfos.sv
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GRUNDFOS iSOLUTIONS
Grundfos iSOLUTIONS är vårt koncept för intelligenta lösningar där intelligent teknik 
anpassas med precision för att ge optimal prestanda, total energieffektivitet och 
högsta möjliga driftsäkerhet.

Grundfos iSOLUTIONS erbjuder toppmoderna lösningar för styrning och övervakning 
för full optimering av pumpsystem och erbjuder smarta lösningar för befintliga och 
nya system för att maximera systemets kapacitet och samtidigt minimera behovet av 
underhåll.

Grundfos levererar marknadsledande högeffektiva pumpar och utrustning för 
att möta kraven från vattennätverk och för att förbättra systemets styrning och 
tillförlitlighet i den tuffa arbetsmiljön för vattenapplikationer.


