
Битови  
мацератори

ГАМАТА SOLOLIFT2 на Grundfos

SOLOLIFT2 е уникална гама от компактни мацератори, 
даващи възможност за отводняване на всеки домашен 
санитарен уред без притеснения за местоположението 
на съществуващата гравитачна отводнителна система. 
Независимо дали става въпрос за допълнителна тоалетна 
на тавана, или нова баня под нивото на канализацията в 
мазето, SOLOLIFT2 ефективно ще изхвърля отпадните води. 

И осигурява максимална защита срещу обратен поток от 
канализационните системи. 

Гамата SOLOLIFT2 включва пет компактни мацератора, 
всички те проектирани да събират и изпомпват отпадните 
води от санитарния уред до най-близката тръба надолу през 
тънка тръба под налягане.

Характеристики и предимства

Здравина и експлоатационна надеждност
• Мощни двигатели със силен стартов въртящ момент за  

професионална дробилка (WC-1, -3 и CWC-3)
• Устойчиви на гореща вода компоненти до 90°C за 30 минути 

(C-3)
• Херметично затворени резервоари, издържащи до 2,5 m воден 

стълб
• Аксесоари за забележителна безопасност като допълнителни 

алармени устройства

Лесен монтаж и замяна
• Регулируемо завъртащо се отвеждане на 360° и за хоризонтално  

или вертикално монтиране 
• Гъвкаво отвеждащо съединение с 6 различни диаметъра на 

тръбата за свързване
• Гъвкаво входно съединение и 4 различни диаметъра за свързване
• Регулируемо ниво за стартиране според приложението (C-3)
• Включва възвратен вентил – готовност за монтаж

Лесна поддръжка и сервиз
• Подвижният и сух компактен двигателен агрегат на помпата
• Сух и чист достъп до модула на превключвателя за ниво 
• Отделна функция за източване на резервоара
• Антиблокираща функция с отвертка без отваряне на уреда
• В случай на обслужване уредът може да си остане на мястото

Приложения

• Допълнителни бани дори надалече от отводняващи 
тръбопроводи (например на тавани)

• Защита на санитарните уреди от обратно протичане, когато 
са поставени под нивото на канализацията

• Добавени удобства за тоалетни и балнеология в къщи за гости  
и ваканционни вили

• Обновяване на офиси и сгради

Лесно инсталиране – лесно обслужване.
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По-подробно за гамата SOLOLIFT2

Основни характеристики на WC-1
• Подходящи за изпомпване на отпадни води от: 

1 x тоалетна (на стойка)
• Допълнителни санитарни уреди по избор, например: 

1 x умивалник

Отвеждащо съединение:
• ∅22/25/28/32/36/40
Допълнителен вход:
• 1 x ∅32/36/40 отгоре

Основни характеристики на WC-3
• Подходящи за изпомпване на отпадни води от: 

1 x тоалетна (на стойка)
• Допълнителни санитарни уреди по избор, например: 

1 x умивалник 
1 душ кабина 
1 x биде или писоар

Отвеждащо съединение:
• ∅22/25/28/32/36/40
Допълнителен вход:
• 1 x ∅32/36/40 отгоре
• 2 x ∅36/40/50 от лявата и дясната страна на резервоара

Основни характеристики на CWC-3
• Подходящи за изпомпване на отпадни води от: 

1 x тоалетна окачена на стена
• Допълнителни санитарни уреди по избор, например: 

1 x умивалник 
1 душ кабина 
1 x биде или писоар

Отвеждащо съединение:
• ∅22/25/28/32/36/40
Допълнителен вход:
• 1 x ∅32/36/40 отгоре
• 2 x ∅36/40/50 от лявата и дясната страна на резервоара

Основни характеристики на D-2
• Изключително компактен вариант за изпомпване на сиви 

отпадни води от 2 различни санитарни уреда, например: 
1 x умивалник 
1 душ кабина или биде

Отвеждащо съединение:
• ∅22/32
Допълнителен вход:
• 2 x ∅36/40/50 от лявата и дясната страна на резервоара

Основни характеристики на C-3
• Подходящи за изпомпване на сиви отпадни води от общо 3 

различни уреда, например: 
1 x пералня и/или съдомиялна машина (устойчивост на топла 
вода до 90°C за 30 минути) 
1 x вана и/или душ кабина 
1 x умивалник или кухненска мивка

• Побира се в инсталации пред стената и има 20 mm свободен 
проход

Отвеждащо съединение:
• ∅22/25/28/32/36/40
Допълнителен вход:
• 1 x ∅32/36/40 отгоре
• 2 x ∅36/40/50 от лявата и дясната страна на резервоара
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До 3 входа

Допълнителен вход като опция Фиксиран входен отвор


