Kommersiella byggnader

Grundfos MIXIT

En allt i ett-l6sning

for shuntgrupper i
kommersiella byggnader

En smart I6sning for dig
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Possibility in every drop




MIXIT gor det
enkelt att bygga
den optimala
shuntgruppen

Grundfos MIXIT-16sning kombinerar alla komponenter i en
traditionell shuntgrupp till en allt i ett-16sning och bidrar till att
minska installations- och driftsattningstiden med upp till 50 %.

Losningen kraver endast tva komponenter — Grundfos MIXIT-
enheten och en Grundfos MAGNA3-pump eller en Grundfos
TPE3-pump — vilket gor att det gar snabbt och latt for
installatorer att bygga den optimala shuntgruppen.

MIXIT integrerar reglerenheten, 2- eller 3-vagsventilen,
stalldonet, injusteringsventilen och givarna i en enda plug-and-
play-komponent, vilket gor val, installation och driftsattning
mycket enklare. Och tack vare den inbyggda reglerenheten kan
shuntgruppen fungera under byggfasen —innan
systemintegrationen ar klar.

Tvavags shuntgrupp

Om du vill optimera energieffektiviteten i din byggnad ar
MIXIT den perfekta I6sningen, som ger energibesparingar pa
upp till 25 % genom forbattrad driftsattning och injustering,
och energibesparingar pa upp till 15 % genom fjarrovervakning
i realtid.

Den ar utformad for flera olika varme- och kylapplikationer

och kan anvandas i bade icke-trycksatta 3-vagsapplikationer
och trycksatta 2-vagsapplikationer. Den har ocksa stod for lokal,
fristaende drift genom en sensor for utomhustemperatur,
medan den inbyggda uppkopplingsmajligheten kopplar
samman l6sningen med Grundfos BuildingConnect och andra
dverordnade styrsystem.
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Nu kan du oka
energieffektiviteten
for din byggnad

Felaktig driftsattning av en byggnads HVAC-system kan
innebara att sa mycket som 25 % av all energi sl6sas bort. Och
33 % av alla byggnader driftsatts pa ett felaktigt satt. Det
betyder att det finns stora mojligheter att gora stora
energibesparingar. Men hur fungerar det?

Det mest kostnadseffektiva séttet att minska
energiforbrukningen

Driftsattning och injustering ar den enskilt mest
kostnadseffektiva strategin for att minska energiférbrukningen
—och med MIXIT blir driftsattningen snabbare, enklare och
mer tillforlitlig.

Trevags shuntgrupp

)

Driftsattning av traditionella shuntgrupper ar komplicerat och
tidskrdvande, med sa manga som tolv komponenter anslutna.
Om bara en inte tas i drift korrekt paverkas systemets prestanda.

Grundfos MIXIT forenklar driftsattningen genom att kombinera
de traditionella 8—12 komponenterna i en allt i ett-I6sning. Du
far snabbare och effektivare driftsattning, och alla komponenter
justeras automatiskt och balanseras efter systemets kray, vilket
mojliggor energibesparingar pa upp till 25 % i byggnadens
HVAC-system.

O’Z‘ Sensor

1 Secondary pump

; Controller

@ Control valve
Q Actuator

O— Sensor

Control valve

Actuator

Diff. Pressure valve

Throttling valve

Sensor




Fjarrovervakning

i realtid hojer

energieffektiviteten

Om du vill 6ka din energibesparingspotential kan du 6vervaka
ditt HVAC-system och fa fullstandig insyn i systemets
energiforbrukning —och spara upp till 15 % energi.

MIXIT-I6sningen levereras med en inbyggd
energiovervakningsfunktion som erbjuder férbrukningsdata i
realtid sa att du snabbt och enkelt kan ta reda pa var ditt
system sl6sar energi. Du kan enkelt fa atkomst till data via
Grundfos GO-appen eller genom att ansluta MIXIT till Grundfos
BuildingConnect-systemet eller nagot annat 6verordnat
styrsystem (BMS).

Tack vare en integrerad faltbuss kan MIXIT enkelt integreras i
BMS-system med en IP- eller RS485-anslutning. MIXIT stoder
BACnet- och Modbus-protokollen.

Anslutning till Grundfos BuildingConnect eller ett BMS gor det
ocksa mojligt att fa tillgang till fjarrévervakning i realtid,
inklusive larm- och varningsmeddelanden, sa att du kan halla
dig uppdaterad om ditt system fran kontoret eller nar du ar ute.
Har hittar du en omfattande prestandadversikt for hela
shuntgruppen med mer an 100 ytterligare datapunkter for din
totala drift, inklusive energiforbrukning i enskilda zoner,
framledningstemperatur, flode, effekt och ventilposition.
Detta gor det ocksa enkelt att identifiera méjligheter till
ytterligare forbattringar. Nedan visas ett exempel pa viktiga
MIXIT- och MAGNA3-datapunkter som du kan 6vervaka.

En kombinerad I6sning som sparar energi

Det betyder att du med MIXIT och Grundfos BuildingConnect
kan spara upp till 25 % energi med driftsattning och injustering,
och upp till 15 % med fjarrévervakning i realtid. Samtidigt far du
full kontroll 6ver din verksamhet och full insyn i ditt HVAC-
systems energiférbrukning.
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Verktyg som
gor ditt jobb

enklare

Pa Grundfos stravar vi alltid efter att gora livet sa enkelt som mojligt for vara
kunder och partner. Nedan hittar du ett par verktyg som kan hjalpa dig att hitta
ratt MIXIT-enhet och forser dig med information om integrering i SCADA- och

BMS-system.

Select operation mode

—— Theevay miing Thrseway njction

Anvind vart nya dimensioneringsverktyg for att hitta
ratt MIXIT-enhet

Med det nya MIXIT-dimensioneringsverktyget online har
vi gjort det enkelt for dig att dimensionera och valja ratt
MIXIT-enhet for ditt nasta projekt. Allt du behover gora ar
att skriva in dina systemuppgifter for att fa den mest
[ampliga MIXIT-I6sningen — och perfekt
systemintegration i din byggnad.

Verktyget later dig valja mellan tre alternativ:

tvdvagsutforande, trevagsblandning och
trevagsutforande. Varje system ar anpassat till olika
behoy, till exempel det tryck du arbetar med, méjligheten
till variabelt flode eller nar du behéver en snabb svarstid.
Oavsett vad du behover har vi en MIXIT-I6sning som gor
livet enklare for dig direkt.

www.grundfos.com/se/campaign/mixit-sizing

EICA — det enkla sittet att sikerstilla somlos integration
Med Grundfos EICA-verktyg (Electrical Instrumentation
Control Automation) far tekniker all information de
behover for att anvanda datakommunikation for
pumpintegration i SCADA- och BMS-system.

For att anvanda verktyget valjer du helt enkelt relevant
produkt och relevant bussprotokolltyp. Sidan visar
sedan all information du behover for att hantera dina
projekt effektivt.

www.grundfos-eica.com/




Kort om Grundfos MIXIT

Hog kapacitet
Felfri interaktion mellan systemkomponenter

och inbyggd flodessensor

En kontaktpunkt
Du behéver bara ringa en leverantor for service

och support

Allt i ett-16sning
Fran 8—12 komponenter till en

prefabricerad och fabrikstestad |6sning

Okad effektivitet
| I | | Forkorta installations- och driftsattningstiden
med 50 %

Stod for flera applikationer
« Uppvarmning, kylning och kombinerad uppvarmning och kylning
« St6d for MAGNAS3 och TPE3, inklusive stod for dubbla pumpar

Anvéndarvanlig

« Det enkla MIXIT-granssnittet har grundlaggande information
om temperatur, tillopp, flode, retur och borvarde, varningar/
larm och ventiloppningar

« Bluetooth-anslutning mojliggor enkel integrering med
Grundfos GO Remote

- En 6versikt i Grundfos GO Remote visar viktiga datapunkter

- Installations- och driftsattningsguider i Grundfos GO Remote
erbjuder en enkel och anvandarvanlig upplevelse

Avancerad ventil och styrenhet

« Inbyggda 2-vags- och 3-vagsventiler

« KVS 6,3-40, installningsbar KVS 1/10

« Tryckoberoende 5-250 kPa*

* Inbyggd reglerenhet med vaderkompensation

- Schemalaggning och avstangning vid varmt vader
- Fyra avancerade begransningsmojligheter*

« Energiovervakning®

g Mer data, mer kontroll
d  Over 100 tillgdngliga datapunkter,

100 % fjarrstyrd optimering

Enkel installation
Fa tillgang till ytterligare instaliningar
i Grundfos GO Remote

@ Grunpros X

Anslutning och uppgraderingar

« Gratis inbyggd overvakningslosning med mojlighet att
uppgradera till Grundfos BuildingConnect Professional

« Inbyggd faltbuss (BACnet MS/TP & IP + MODBUS RTU
& TCP) finns som uppgradering

* Dynamic-funktion

Kapacitets- och flodesomrade: AT = 5°K*

Flode vid Apv100 = 20 kPa
Effekt vid AT = 5°K

i 17800 1/h
104 kW
11200 I/h
65 kW
71001/h
42 kW
45001/h
26 kw
2800 1/h
16 kW
20001/h
12 kw
1300 1/h
8 kW
8001/h Q
5001/h e
3kw
3001/h
2kw
MIXIT 25-6.3 MIXIT 25-10 MIXIT 32-16 MIXIT 40-25 MIXIT 50-40
kv 0,63-6,3 kv1,0-10 kv1,6-16 kv 2,5-25 kv 4,040
*Exempel pd kylaggregat/virmepump
° oo o o %*
Kapacitets- och flodesomrade: AT = 30°K
Flode vid Apv100 = 20 kPa
Effekt vid AT = 30°K
i 17800 1/h
625 kW
112001/h
390 kW
7100 1/h
250 kw
45001/h
155 kW
238001/h
100 kw
20001/h
70 kW
13001/h
45 kW
8001/h Q
5001/h 28w
17 kW
3001/h
10 kW
MIXIT 25-6.3 MIXIT 25-10 MIXIT 32-16 MIXIT 40-25 MIXIT 50-40
KV 0,63-6,3 kV1,0-10 kV1,6-16 kv 2,5-25 KV 4,0-40

*Exempel pd panna/fjdrrvirme



MIXIT - varianter och MIXIT MIXIT DYNAMIC- CONNECT-

uppgraderingar DYNAMIC UPPGRADERING UPPGRADERING
Standardfunktioner ‘

Temperaturstyrning . .

Overhettningsskydd for golvvarme . .

Forvarmning av konvektor och frostskydd . .

Frostskydd . .

Pumpreglertyper . .

Kompensation for utomhustemperatur . .

Eko-funktioner

Eko-schema och avstangning vid varmt vader . .

Tryckoberoende . .
Energimatare . .
Injusteringsbegransare . .

Overvakning och styrning

Grundfos BuildingConnect — gratis dvervakning . . .
Grundfos BuildingConnect Professional .
Faltbussintegration (BACnet och Modbus) .

Alla befintliga funktioner i fysiska produkter forblir ofordndrade med Dynamic- och Connect-uppgraderingar.

Grundfos ar en varldsledande leverantor av I16sningar for alla sorters pumpapplikationer, for allt fran
vattenforsorjning till spillvattenavledning. Vi ser bortom pumpen och vart mal ar att forsta hela
byggnaden for att kunna forse dig med intelligenta I6sningar som ger hogre prestanda i ditt system.
Det har har gjort oss till en forstahandspartner for entreprendrer, konsulter och fastighetsagare som
stravar efter att bygga varldens mest hallbara och effektiva byggnader och system.

Mer information finns pa www.grundfos.com

Grundfos AB
Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
43124 MélIndal
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