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LÜHENDAB KA PAIGALDAMISE AEGA JA VÄHENDAB KULUSID 
UNILIFT APG professionaalne peenestussüsteem on loodud 
tahkete ainete lõikamiseks väiksemateks tükkideks, mis muudab 
lihtsamaks olmereovee juhtimise läbi väiksema läbimõõduga 
väljavoolutorude. Tänu sellele on võimalik paigaldada väiksemaid 
torusid (min DN32), mis aitab vähendada paigaldusaegu ja 
-kulusid.

VÄHENDAB EBAMEELDIVAT LÕHNA
UNILIFT APG saab paigaldada õhukindlasse, lõhnakindlasse 
õhutusavadega kogumispaaki, mis aitab eemaldada halva lõhna 
ja võimalikud lekked. Keldrikorruse rakendustes saavad kliendid 
vabalt kasutada ruumi kodukontori või uue tualettruumi jaoks, 
ilma et nad tunneksid ebameeldivat lõhna. 

ÜLEUJUTUSTE VÄLTIMINE
Selle asemel, et tugineda raskusjõule, toimib UNILIFT APG rõhu all 
olevas süsteemis pumpla osana, viies vee kanalisatsioonitasemest 
kõrgemale ja välja kanalisatsioonisüsteemi. Standardile 
EN12056-4 vastavalt on pumpla parim lahendus 
kanalisatsioonitrassi tagasivoolust põhjustatud üleujutuste 
vältimiseks.

VÄGA TÖÖKINDEL JA HÕLPSALT HOOLDATAV
Malmist pumbakorpuse kombineerimisel professionaalse 
peenestussüsteemiga ja järeleproovitud kerge 
mootorikontseptsiooniga, millel on sisseehitatud kaitse- ja 
mehaanilised võllitihendid, on UNILIFT APG loodud pakkuma 
usaldusväärset ning kauakestvat funktsionaalsust. Selle kergest 
konstruktsioonist tulenevalt on seadet lihtne paigaldada ka 
käsitseda hooldusolukordades. Puudub vajadus kasutada 
täiendavaid tõsteseadmeid. See sobib ka mitmele äärikute 
(DN32/40) ja torukeermetega (Rp 1 1/2”) automaatühendusele. 

OLMEREOVEE PUMPAMINE ON TEHTUD 
TÖÖKINDLAKS, KIIREKS JA HÕLPSAKS

UNILIFT APG, mis on loodud olmereovee tõstmiseks 
ja transportimiseks, üleujutuste vältimiseks ning 
lõhnade vähendamiseks, on mitmekülgne ja 
töökindel peenestiga pumba lahendus, mis pumpab 
olmehoonetest olmereovee, eriti tualettruumide reovee. 
See on varustatud professionaalse peenestussüsteemiga, 
mis põhineb aastakümnete pikkusel innovatsioonil ja 
mida kasutatakse Grundfosi ärihoonete SEG-pumpade 
valikus. See lõikab tahked ained ja osakesed väikesteks 
tükkideks, mis võimaldab olmereovett ja reovett hõlpsalt 
pumbata nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt pikkade 
vahemaade tagant kanalisatsioonitrassidesse. 

Mitmesugusteks rakendusteks, olgu need siis 
ühepereelamud või madalad elamud, sobivat UNILIFT 
APG-d saab kasutada hoones asuvad pumplas, 
tavaliselt keldris, kanalisatsioonitasemest madalamal, 
või väljaspool hoonet pumpamisjaamas. Seda saab 
paigaldada ka autonoomse lahendusena.

Pump on varustatud 
end hästi tõestanud 

peenestussüsteemiga.

EELISED
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UNILIFT APG.40.10.1UNILIFT APG.40.10.1
UNILIFT APG.40.10.A1UNILIFT APG.40.10.A1

UNILIFT APG.40.10.3UNILIFT APG.40.10.3
UNILIFT APG.40.10.A3UNILIFT APG.40.10.A3

UNILIFT APG.40.10.3UNILIFT APG.40.10.3
UNILIFT APG.40.10.A3UNILIFT APG.40.10.A3

Pinge/sagedus 1 × 220–240 V, 50 Hz
1 × 230 V, 50 Hz

3 × 380 V, 50 Hz
3 × 400 V, 50 Hz 3 × 200–220 V, 50 Hz

Energiatarve P1/P2 [kW] 1,3/1,0

Nimiväärtus [A] 6,8 2,6 4,5

Max Q [l/s]/H [m] 3,3/26

Ujuklüliti UNILIFT APG.40.10.AX on ujuklülitiga

Mõõdud K × S × L [mm] 498 × 254 × 209

Käivituskordade arv tunnis 30

Tööandmed S3 50%, 1 minut

Vedeliku temperatuur [°C] 40° (70° 3 minutit)

Netokaal [kg] 25

UNILIFT APG rakendused

Tehniline ülevaade

Pumpla (hoonete sees)
Paigaldatakse keldritesse ja 
muudesse kanalisatsioonitasemest 
madalamale jäävate hooneruumide 
mahutilahendusse.

Pumbajaam (väljaspool hoonet)
Paigaldatakse väljaspool hooneid 
pumbajaam, mis viib ühiskanalisatsiooni 
või maapiirkondade survestatud 
kanalisatsioonisüsteemi ossa.

Üks peremaja 
Ühe pumba lahendus , millele on võimalik lisada ujuklüliti või kontroller. Eesmärgil suurendada ohutust ja saada lihtsasti 
infot pumba häire korral.

Mitmepereelamu või madal elamu 
Kahe pumba lahendus koos kontrolleriga

Autonoomne 
Toodet saab kaevulahenduses kasutada 
autonoomse tootena. 

Talitluskõver
UNILIFT APG pumpade jõudlust testitakse vastavalt järgmistele standarditele:

• 50 Hz DIN: ISO 9906:2012, klass 3B

Andmebrošüüri allalaadimiseks ja lisateabe saamiseks skannige QR-kood.

APG.40.10.1 50 Hz, ISO 9906:2012 3B


