
GRUNDFOS SQE 
DYKKPUMPELØSNING
EFFEKTIV VANNFORSYNING 
FOR 3” OG 4”BOREHULL

• 	SQE er en pumpeserie med betydelige fordeler for 
applikasjoner med 3 ”borehull

• 	Enkel oppgradering til konstant trykkdrift 
med ferdige konstantrykkpakker

• 	Fleksibel konfigurering av løsninger med SQE pumpe 
eller løsninger med konstant trykk

En oppgradering til konstanttrykk krever at en SQE pumpe er installert. 

Grundfos SQE pumpe er en sofistikert, pålitelig pumpe for 
vannforsyning. Den er ideell for applikasjoner med 3 ”bore-
hull. Den har lavt energiforbruk, tørrkjørings-
beskyttelse og mykstartfunksjon. Og du kan enkelt 
oppgradere det til et komplett pumpesystem for konstant-
trykk. SQE er praktisk talt vedlikeholdsfritt, selv i de mest 
krevende husholdningsapplikasjonene.

FORDELER for alle SQE-applikasjoner med 3 ”borehull

Skift til en kontstanttrykk 
løsning

Hold et konstant trykk i alle 
tappesteder og opplev større 

komfort i hjemmet ditt. 
Du trenger bare å oppgra-

dere med en konstanttrykk 
løsning.

Beskyttelse mot 
overoppheting

En innebygd temperatur-
sensor stopper pumpen 
hvis temperaturen over-
skrider en kritisk grense 

og starter den automatisk 
igjen når 

temperaturen har falt.

Fordelaktige 
oppstartsfunksjoner

Softstart-systemet minime-
rer risikoen for slitasje på 
pumpen, forhindrer over-

belastning av strømnettet 
under oppstart og reduse-
rer risikoen for vannslag og 

elektriske forstyrrelser.

Beskyttelse mot over- og 
underspenning

Forhindrer motorskader hvis 
nettspenningen skulle komme 

under eller over det tillatte 
området.

Beskyttelse mot 
overbelastning

Eliminerer behovet for motor-
beskyttelse. Hvis pumpen 

utsettes for 
stor belastning, reduserer 

motoren automatisk hastighe-
ten eller stopper automatisk 

hvis den er blokkert.

Beskyttelse mot  
upthrust

Et topplager beskytter både 
pumpen og motoren mot 

upthrust for å forhindre feil 
under den kritiske

startfasen.



Konstanttrykkpakke Komplett 
• Styrenhet CU301
• Trykksensor 0-6 bar
• Trykktank
• Kulventil
• Manometer 0-10 bar
• Kabelstrips 20 st.

1 	 SQE-pumpe
2 	 Kabel
3 	 Kabelstrips
4 	 Trykktank, 8 liter
5 	 Styrenhet, CU 301
10 	 Trykksensor, 0-6 bar
14 	 Manometer
18 	 Stengeventil
21 	 Nettspenning 1 x 200-240 V 50/60 Hz
22 	 Stigerør (medfølger ikke)
30 	 Opphengsvaier (medfølger ikke)

SQE 2
Type Best. nr. NRF-nr. L Anslutning P1 (kW) Amp.

SQE 2-55 96510151 9041362 L 11/4”RG 1,00 4,3

SQE 2-70 96510152 9041352 L 1 1/4”RG 1,27 5,5

SQE 2-85 96510153 9041353 L 1 1/4”RG 1,55 6,8

SQE 2-100 96510154 9041354 L 1 1/4”RG 1,86 8,0
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GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 9)
431 24 Mölndal
Tel.: 0771-32 23 00
www.grundfos.se

SQE-pumpen leveres klar til drift, både til hydrofor-
anleggg og konstanttrykkanlegg. For å utnytte alle 
fordelene i pumpen anbefaler vi at du bruker 
konstanttrykkpakken, både for nye anlegg og ved 
utskiftning. 

1. 	Velg pumpe tilpasset behov
2. 	Angi lengde på kabel
3. 	Velg konstanttrykkspakken Komplett

En løsning for konstant trykk som tilfredsstiller dine behov

Kapasitetsoversikt Konstanttrykkpakke Komplett
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Nettspenning
1 x 200-240V, 50/60 Hz

Pumpediameter
74 mm

Borehullsdiameter
Min. 76 mm

Lydtrykksnivå
Lydtrykksnivået ligger under  
grenseverdien som angisi EUs 
maskindirektiv.

Godkjenning og merking
CE 

Tekniska data

Min. 0,5 m

Anbefalt
Min. 0,5 m

Art.nr.:  96524504
Nrf nr.: 9041347


