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PODNOSZENIE CIŚNIENIA – WYBÓR POMPY
Poniższa tabela pozwala wybrać najlepszą pompę firmy Grundfos do danego zadania. 
Gdy ustalisz typ pompy, skorzystaj z przewodnika doboru, tak aby wybrać idealną wersję.

Dobry Lepszy Najlepszy

Podnoszenie ciśnienia wody 
ze zbiornika na dachu

Podnoszenie ciśnienia wody ze zbiornika

Podnoszenie ciśnienia wody  
z sieci wodociągowej 
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SCALA1

SCALA1

SCALA1 CME BOOSTER

Pompa typu Jet  
i hydrofory

UPA

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ZIMNA WODA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ZIMNA WODA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH



Firma Grundfos nie odpowiada za jakiekolwiek przypadki niewłaściwego doboru wielkości urządzeń na podstawie tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt lub skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie grundfos.pl� DN000210_0522

PODNOSZENIE CIŚNIENIA – WYBÓR POMPY
Poniższa tabela pozwala wybrać najlepszą pompę firmy Grundfos do danego zadania.  
Gdy ustalisz typ pompy, skorzystaj z przewodnika doboru, tak aby wybrać najlepszą wersję.

Dobry Lepszy Najlepszy

Podnoszenie ciśnienia 
wody ze studni lub

zbiornika, gdzie lustro 
wody znajduje się 

poniżej 8 m
PAKIET SQE 

(STAŁE CIŚNIENIE)
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Podnoszenie ciśnienia 
wody ze studni lub 

zbiornika, gdzie lustro 
wody znajduje się do 8 m

SB z PM1 SB z PM2

MONTAŻ NA SUCHO

Pompa i hydrofor
typu Jet

SQ

SCALA2

SBA

MONTAŻ W WODZIE

SCALA1

Podnoszenie ciśnienia 
wody ze studni lub 

zbiornika podziemnego, 
gdy pompa jest zanurzona 

maksymalnie 10 m
poniżej lustra wody
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PODNOSZENIE CIŚNIENIA – SZYBKI DOBÓR WIELKOŚCI

REGULOWANY POZIOM CIŚNIENIA STAŁEGO

Punkt poboru Przykładowy dobór pompy
1.	 Niezbędne udogodnienia: 

– Regulacja ciśnienia stałego 

2.	 Znajdź właściwą pompę: 
– Liczba punktów poboru wody: 6 punktów 
– Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje 

3.	 Wynik: CMBE 1-44

Punkty poboru 1–5 6–10

Kondygnacje

4 CMBE 1-75 CMBE 1-75

3 CMBE 1-44 CMBE 1-44

2 CMBE 1-44 CMBE 1-44

1 CMBE 1-44 CMBE 1-44

Kondygnacje \ 
Pkt. poboru 1-5 6-10 11-20

4 SCALA2 3-45* — —

3 SCALA2 3-45 SCALA2 3-45 —

2 SCALA2 3-45 SCALA2 3-45 —

1 SCALA2 3-45 SCALA2 3-45 SCALA2 3-45

Kondygnacje \ 
Pkt. poboru 1-5 6-10 11-20 21-50

4 — — — CMBE TWIN 5-62

3 — — — CMBE TWIN 5-62

2 — — — CMBE TWIN 5-62

1 — — — CMBE TWIN 5-31

CMBE TWIN 
(Praca /Czuwanie)

SCALA2
· Wszystko w jednym
· �Zabezpieczenie przed 

suchobiegiem

CMBE 1-44

* Do 15 m dla najwyższego punktu poboru wody
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PODNOSZENIE CIŚNIENIA – SZYBKI DOBÓR WIELKOŚCI
KONWENCJONALNE STEROWANIE POMPĄ
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Kondygnacje \ 
Pkt. poboru 1-5 6-10 11-20 21-50

4 SCALA1 3-45* SCALA1 5-55 — —

3 SCALA1 3-45 SCALA1 3-45 SCALA1 5-55 —

2 SCALA1 3-35 SCALA1 3-45 SCALA1 5-55 —

1 SCALA1 3-25 SCALA1 3-35 SCALA1 3-45 —

SCALA1 
· Wszystko w jednym
· Woda na życzenie
· Samozasysanie

Kondygnacje \ 
Pkt. poboru 1-5 6-10 11-20 21-50

4 — — SCALA1 TWIN 5-55 SCALA1 TWIN 5-55

3 — — — SCALA1 TWIN 5-55

2 — — — SCALA1 TWIN 5-55

1 — — — SCALA1 TWIN 5-55

SCALA1 TWIN
· �Proste rozwiązanie dla 

zestawu dwóch pomp
· Łatwy montaż
· �Konfiguracja możliwa 

w aplikacji Grundfos 
GO Remote

Punkty poboru lub 
m3/h

1–5 punktów poboru 
1–2 m3/h

6–10 punktów poboru 
3–4 m3/h

11–20 punktów poboru 
4–5 m3/h

Sterowanie ręcznie JP 3-42 JP 4-47/54 JP 5-48

Ciągłe tłoczenie wody z kompensacją  
spadku ciśnienia

JP 3-42 PT-V/H JP 4-47/54 PT-V/H JP 5-48 PT-V/H

Ciągłe tłoczenie wody. Ochrona przed  
suchobiegiem i ograniczenie włączania/wyłączania 

JP 3-42 PM JP 4-47/54 PM JP 5-48 PM

Pompy i hydrofory 
typu Jet

· Prosty montaż
· Samozasysanie
· Solidna konstrukcja

1-2 2-4 4-8

UPA15-90 UPA15-120 UPA-15-160

UPA15-90 UPA15-120 UPA-15-160

UPA15-90 UPA15-120 UPA-15-160

UPA15-90 UPA15-120 UPA-15-160
UPA

· Niski poziom hałasu
· Wysoka efektywność 
  energetyczna
· Łatwy montaż
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PODNOSZENIE CIŚNIENIA - SZYBKI DOBÓR WIELKOŚCI
KONWENCJONALNE STEROWANIE POMPĄ

SBSBA

Pion
Maks. Hgeo [m]

rura 1”

Poziom
Maks. L [m]

rura 1”
Rura 1/4”** / 1/2”***

Całkowita długość w poziomie
[m] z rurami 1” + 1/4” / 1” + 1/2”

SB(A) 3-45 
przy 3 m³/godz.
2,8 bara

15 15 20/4 25/19

15 10 22/5 32/15

10 15 33/8 48/23

10 10 35/8.5 45/18.5

5 15 46/11 61/26

5 10 48/11.5 58/22.5

SB(A) 3-35
przy 3 m³/godz.
2,4 bara

15 15 9/2 16/17

15 10 11/3 21/13

10 15 23/5.5 38/20.5

10 10 25/6 35/16

5 15 36/8.5 51/23.5

5 10 38/9 48/19

*Średnica wewnętrzna - ø 25mm
** Średnica wewnętrzna - ø 20mm
*** Średnica wewnętrzna - ø 15mm

Obliczenia są oparte na założeniu, że wewnątrz domu są zastosowane rury 1/2” lub 3/4”.  
Ze zbiornika wody do domu, a dokładnie do punktu, w którym zmienia się średnicę na mniejszą, zastosowano rurę 1”.  
Założono, że w instalacji jest zawór zwrotny NRV, zwężka i kilka kolanek 90°.

Te pompy Grundfos mogą być wyposażone w:
•	 pełne sterowanie (SBA)
•	 prosty łącznik pływakowy jako zabezpieczenie przed suchobiegiem
•	 lub pływający kosz ssawny z siateczką, który pobiera wodę tuż spod lustra 

wody, gdzie jest ona czysta ona czysta i pozbawiona cząstek stałych. 

Więcej szczegółów jest w Grundfos Product Center.

Skrócony przewodnik doboru
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WODY GRUNTOWE – SZYBKI DOBÓR – POMPA
OKREŚLENIE PRZEPŁYWU

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI

WYBÓR POMPY

Zlew 
kuchenny

Zmywarka 
do naczyń

Toaleta 
z muszlą 

klozetową i 
umywalką

Łazienka 
z muszlą 

klozetową, 
umywalką i 
prysznicem

Łazienka 
z muszlą 

klozetową, 
umywalką i 

wanną

Nawadnianie 
trawnika i 

ogrodu

Przepływ
nominalny

[m3/h]

Zalecena
wielkość 
pompy

Niewielki dom 1 1 1 SQ1

Dom średniej
wielkości 1 2 1 1 2 SQ2

Duży dom 2 2 1 1 2 3 SQ3

2 duże domy 5 SQ5

3 duże domy 7 SQ7

SQ
· Niewielkie wymiary
· �Wbudowana funkcja-
ochrony silnika

· Łatwy montaż

75m

2 m3/h

Poziom 
najwyższego 
punktu poboru

Poziom podłogi domu

Górny poziom studni

Dynamiczny poziom 
wód gruntowych

C (5 m)

B (5 m)

A (20 m)

Oblicz maksymalne wymagane ciśnienie

1.	 Ciśnienie (H) w punkcie poboru wymagające maks. 
ciśnienia = X

2.	 Statyczna wysokość podnoszenia (A + B + C) = Y
3.	 Straty ciśnienia na skutek tarcia w rurach i armaturze = Z

Hłącznie = X + Y + Z

Przykładowe wyliczenie
1.	 Ciśnienie w punkcie poboru (maksymalne): 3 bar = 30 m
2.	 Statyczna wysokość podnoszenia: 20 m + 5 m + 5 m = 30 m
3.	 Straty ciśnienia na skutek tarcia w rurach i armaturze: 

10 m + 5 m = 15 m

Maksymalne wymagane ciśnienie:
Hłącznie = 30 m + 30 m + 15 m = 75 mStraty ciśnienia na skutek tarcia w rurach i armaturze. 

Na zewnątrz: plastikowa rura, Ø 25, długość 44 m => 10 m
Wewnątrz => 5 m

Wybór pompy
SQ 2-70

Dom średniej wielkości
=> Przepływ nominalny 2 m3/h => wielkość pompy SQ2

Przykładowe określenie przepływu

Skrócony przewodnik doboru
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WODY GRUNTOWE – SZYBKI DOBÓR – KABEL

KABEL SQ
· Napięcie zasilania 240 V  

· Dopuszczalny spadek 
napięcia 5%

P2 
[kW]

Ⅰmaks. 
[A]

Przekrój kabla [mm2]

1,5 2,5 4,0 6,0

Maksymalna długość kabla [m]

0,70 5,2 86 144 230 346

1,15 8,4 53 89 142 214

1,68 11,2 40 66 107 160

1,85 12 37 62 100 150

Jak dobrać przekrój pojedynczej żyły 
kabla pompy głębinowej

1.	 Wybierz pompę SQ wraz z mocą silnika
2.	 Wymagana łączna długość kabla (D + E + F)
3.	 Odczytaj przekrój pojedynczej żyły kabla  

pompy głębinowej

Przykład:
1.	 Pompa SQ wraz z mocą silnika  

SQ 2-70, moc silnika 1,15 kW  

2.	 Odległość pompy od źródła zasilania  
(44 m na zewnątrz (D + F) + 6 m wewnątrz (E))  
50 m  

3.	 Wybrany przekrój  
1,5 mm2

Górny poziom studni

Dynamiczny poziom wód 
gruntowych

F (25 m)

D 
(19 m)

E (6 m)

Źródło zasilania Wpust kabla do 
domu

Napięcie wejściowe 240 V, spadek napięcia 
5%, kabel dostarczany przez firmę Grundfos.!

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KABLA

JAK DOBRAĆ PRZEKRÓJ
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GRUNDFOS ZIMNA WODA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ZIMNA WODA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH



Firma Grundfos nie odpowiada za jakiekolwiek przypadki niewłaściwego doboru wielkości urządzeń na podstawie tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt lub skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie grundfos.pl� DN000210_0522

Odwadnianie
Do użytku przenośnego lub 
montażu stacjonarnego, woda 
czysta lub szara i słona*

Normalne warunki pracy

Trudne warunki pracy

Ścieki
Wody powierzchniowe, deszczówka i 
szara woda z urządzeń sanitarnych

Ścieki domowe
Ścieki domowe, w tym z opróżniania toalet

* Tylko specjalna wersja UNILIFT CC 7 i 9

UNILIFT AP1212 mm

UNILIFT AP3535 mm

UNILIFT AP35B35 mm

UNILIFT AP50B

UNILIFT APG 
(ROZDRABNIACZ)

50 mm

UNILIFT AP5050 mm

UNILIFT KP10 mm

UNILIFT CC10 mm

Maks. rozmiar
ciał stałych 

[mm]

ŚCIEKI – WYBÓR POMPY
Poniższe tabele pozwalają wybrać najlepszą pompę firmy Grundfos do danego zadania.  
Gdy ustalisz typ pompy, skorzystaj z przewodnika doboru, tak aby wybrać idealną wersję.

ODWADNIANIE

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ŚCIEKI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
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ODWADNIANIE – SZYBKI DOBÓR

CC 5 CC 7 CC 9

Wysokość podnoszenia \ 
Odległość

7 m Maks. 45 m

6 m Maks. 80 m

5 m Maks. 15 m Maks. 115 m

4,5 m Maks. 35 m Maks. 130 m

4 m Maks. 50 m Maks. 150 m

3 m Maks. 80 m Maks. 180 m

2,5 m Maks. 10 m Maks. 100 m Maks. 200 m

2 m Maks. 25 m Maks. 110 m Maks. 215 m

UNILIFT CC

Wybór typu i wielkości opiera się na wewnętrznej średnicy rury odpływowej DN 
32 i bezpiecznej prędkości samooczyszczania się jej wnętrza.

Przykładowy wybór typu i wielkości
1.	 Wybierz najlepszą pompę Grundfos do danego zadania:  

– Użyj tabeli z poprzedniej strony 

2.	 Znajdź właściwą pompę:  
– Wysokość podnoszenia: 9 m  
– Odległość: 400 m  

3.	 Wynik: AP12.50.11

AP12.40.08 AP12.50.11

Wysokość podnoszenia 
\ odległość

14 m Maks. 95 m

12 m Maks. 1 m Maks. 200 m

10 m Maks. 150 m Maks. 410 m

8 m Maks. 310 m Maks. 620 m

Odległość

Odległość

Wysokość 
podnoszenia

Wysokość 
podnoszenia

Wysokość 
podnoszenia

Odległość

Maks. 150 m
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ODWADNIANIE – SZYBKI DOBÓR

KP 150 KP 250 KP 350

Wysokość podnoszenia \ 
Odległość

7 m Maks. 25 m

6 m Maks. 20 m Maks. 60 m

5 m Maks. 50 m Maks. 95 m

4 m Maks. 85 m Maks. 130 m

3,5 m Maks. 15 m Maks. 105 m Maks. 145 m

3 m Maks. 30 m Maks. 120 m Maks. 160 m

2 m Maks. 65 m Maks. 160 m Maks. 195 m

UNILIFT KP

Wybór typu i wielkości opiera się na wewnętrznej średnicy rury odpływowej DN 
32 i bezpiecznej prędkości samooczyszczania się jej wnętrza.

AP12.40.04 AP12.40.06 AP12.40.08 AP12.50.11

Wysokość podnoszenia \ 
Odległość

14 m Maks. 8 m

12 m Maks. 40 m Maks. 115 m

10 m Maks. 60 m Maks. 130 m Maks. 250 m

8 m Maks. 45 m Maks. 150 m Maks. 220 m Maks. 370 m

6 m Maks. 135 m Maks. 240 m Maks. 310 m Maks. 490 m

4 m Maks. 225 m Maks. 330 m Maks. 400 m Maks. 610 m

2 m Maks. 320 m Maks. 420 m Maks. 495 m Maks. 735 m

Wybór typu i wielkości opiera się na wewnętrznej średnicy rury 1 i 1/2 cala (dla UNILIFT AP12.40) lub 2 
cale (UNILIFT AP12.50) i bezpiecznej prędkości samooczyszczania się jej wnętrza.

UNILIFT AP12
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ODWADNIANIE – SZYBKI DOBÓR

AP35.40.06 AP35.40.08

Wysokość podnoszenia \ Odległość

9 m Maks. 30 m

8 m Maks. 75 m

7 m Maks. 35 m Maks. 120 m

6 m Maks. 80 m Maks. 165 m

5 m Maks. 130 m Maks. 215 m

4 m Maks. 170 m Maks. 255 m

3 m Maks. 220 m Maks. 305 m

2 m Maks. 265 m Maks. 350 m

Wybór typu i wielkości opiera się na wewnętrznej średnicy rury 11/2 cala i bezpiecznej pręd-
kości samooczyszczania się jej wnętrza.

AP35B.50.06 AP35B.50.08

Wysokość podnoszenia \ Odległość

9 m Maks. 15 m

8 m Maks. 75 m

7 m Maks. 20 m Maks. 135 m

6 m Maks. 80 m Maks. 195 m

5 m Maks. 140 m Maks. 260 m

4 m Maks. 200 m Maks. 320 m

3 m Maks. 260 m Maks. 385 m

2 m Maks. 325 m Maks. 440 m

UNILIFT AP35B

Wybór typu i wielkości opiera się na wewnętrznej średnicy rury 2-calowej i bezpiecznej pręd-
kości samooczyszczania się jej wnętrza.

UNILIFT AP35
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ODWADNIANIE – SZYBKI DOBÓR

AP50B.50.08 AP50B.50.11 AP50B.50.15

Wysokość podnoszenia \ 
Odległość

14 m Maks. 65 m

12 m Maks. 190 m

11 m Maks. 25 m Maks. 250 m

10 m Maks. 85 m Maks. 310 m

9 m Maks. 145 m Maks. 370 m

8 m Maks. 45 m Maks. 205 m Maks. 430 m

6 m Maks. 165 m Maks. 330 m *

5 m Maks. 225 m Maks. 390 m *

4 m Maks. 285 m Maks. 450 m *

3 m Maks. 345 m * *

2 m Maks. 490 m* Maks. 740 m* Maks. 1060 m*

Wybór typu i wielkości opiera się na wewnętrznej średnicy rury 2-calowej  
i bezpiecznej prędkości samooczyszczania się jej wnętrza.

* Pompy nie mogą pracować dłużej przy takiej wysokości podnoszenia

AP50.50.08 AP50.50.11

Wysokość podnoszenia \ Odległość

9 m Maks. 55 m

8 m Maks. 115 m

7 m Maks. 45 m Maks. 175 m

6 m Maks. 105 m Maks. 235 m

5 m Maks. 165 m Maks. 295 m

4 m Maks. 225 m Maks. 360 m

3 m Maks. 285 m Maks. 405 m

2 m Maks. 350 m Maks. 480 m

Wybór typu i wielkości opiera się na wewnętrznej średnicy rury 2-calowej i bezpiecznej pręd-
kości samooczyszczania się jej wnętrza.

UNILIFT AP50

UNILIFT AP50B
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ODWADNIANIE I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - SZYBKI DOBÓR

Wysokość podnoszenia\Odległość DN32/40 DN32/40

22 Maks. 25/35 m

20 Maks. 90/120 m

18 Maks. 160/215 m Maks. 19/25 m

16 Maks. 225/305 m Maks. 40/55 m

14 Maks. 295/395 m Maks. 65/90 m

12 Maks. 360/485 m Maks. 90/120 m

10 Maks. 430/575 m Maks. 115/150 m

8 Maks. 495/665 m Maks. 135/185 m

6 Maks. 565/755 m Maks. 160/215 m

4 Maks. 630/850 m Maks. 185/250 m

2 Maks.700/940 m Maks. 210/280 m

Przepływ
Q=2,1/3,2 m3/h

(v=0,7 m/s)
Q= 3,6/5,4 m3/h

(v=1,2 m/s)

Ta skrócona tabela zawiera przybliżone wysokości podnoszenia oraz maksymalne długości rur tłocznych o średnicy 
wewnetrznej DN32, G 1 1/2”/DN40, przy prędkości samooczyszczania minimum 0,7 m/s.

Wartości w tabeli mają jedynie charakter informacyjny. 
Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za instalacje, które nie są zgodne z wytycznymi w tej tabeli. 
W obliczeniach uwzględniona jest strata ciśnienia na zaworze zwrotnym i odcinającym.  
Wysokość pionową rury tłocznej należy mierzyć od poziomu cieczy w chwili zatrzymania się pompy. 
Aby uzyskać dokładniejsze wymagania dotyczące przepływu, potrzebne są dodatkowe obliczenia.

UNILIFT APG 40.10
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SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

SOLOLIFT2
CWC-3

AGREGATY PODNOSZĄCE Przyłącze dopływowe główne Przyłącze dopływowe dodatkowe

Zlew

Bidet

Wanna

Zlewo- 
zmywak

Zmywarka

Zmiękczacz 
wody

Prysznic

Toaleta

Pralka

Toaleta 
montowana 
na ścianie

Pisuar

Skrócony przewodnik doboru
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Maks. 
6 m Ø 36,2 mm

5 m Ø 28,4 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

4 m
Ø 26 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

3 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

2 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

1 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

0 m
Ø 23 mm

0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Ø
x4 x1v = 

0,7m/s

Toaleta
4–9 l

Ø20 mm

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Toaleta
4–6 l

Umywalka

Ø Ø = 20 mm

SOLOLIFT2 WC-1

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR
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Ø
x4 x1v = 

0,7m/s

Ø

Prysznic

Ø20 mm

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Ø = 20 mm

Maks. 
6 m Ø 36,2 mm

5 m Ø 28,4 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

4 m
Ø 26 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

3 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

2 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

1 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

0 m
Ø 23 mm

0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Toaleta
4–9 l

Toaleta
4–9 l

SOLOLIFT2 WC-3

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR

Umywalka

Skrócony przewodnik doboru
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Ø

Ø

x4 x1v = 
0,7m/s

Ø20 mm

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Ø = 20 mm

Maks. 
6 m Ø 36,2 mm

5 m Ø 28,4 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

4 m
Ø 26 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

3 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

2 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

1 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

0 m
Ø 23 mm

0m 20 m 40 m 60 m 90 m

SOLOLIFT2 CWC-3

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR

Toaleta monto-
wana na ścianie

4–9 l

Umywalka

Prysznic

Toaleta monto-
wana na ścianie

4–9 l

Skrócony przewodnik doboru
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= =V H

6 m
9 13 Ø 36,2 mm

30 30 Ø 28,4 mm

14 14 Ø 26 mm

4 Ø 23 mm

5 m Ø 20 mm

31 35 3 Ø 36,2 mm

54 54 2,5 4 Ø 28,4 mm

30 30 Ø 26 mm

13 Ø 23 mm

4 m
2 2,5 Ø 20 mm

53 58 8 14 0,5 Ø 36,2 mm

78 78 9 11 Ø 28,4 mm

45 45 2,5 4,5 Ø 26 mm

21 21 Ø 23 mm

3 m
6,5 7 Ø 20 mm

76 80 19 24 7 Ø 36,2 mm

102 102 16 18 1,5 3 Ø 28,4 mm

61 61 7 9,5 Ø 26 mm

30 30 2 2,5 Ø 23 mm

2 m
12 12 Ø 20 mm

98 102 29 35 13 3 Ø 36,2 mm

126 128 23 25 5 6,5 1 Ø 28,4 mm

77 76 12 14 1 2,5 Ø 26 mm

39 39 5 5,5 Ø 23 mm

1 m
16 16 0,5 0,5 Ø 20 mm

120 124 38 46 20 7 1 Ø 36,2 mm

150 150 30 32 9 10 3,5 0,5 Ø 28,4 mm

92 92 17 19 3,5 5 1,5 Ø 26 mm

47 47 8 8,5 1 1,5 Ø 23 mm

0 m
20 21 2,5 2,5 Ø 20 mm

0,5 l/s 1 l/s 1,5 l/s 2 l/s 2,5 l/s 3 l/s

x

√ (√)

SOLOLIFT2 C-3

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR
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4 m
Ø 28,4 mm

3 m 6 Ø 20 mm

24 Ø 28,4 mm

2 m
22 0,1 Ø 20 mm

47 3 Ø 28,4 mm

1 m
37 4,5 Ø 20 mm

71 10 Ø 28,4 mm

0 m
52 9,5 Ø 20 mm

0,25 l/s 0,5 l/s 1 l/s 1,5 l/s

x

SOLOLIFT2 D-2

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR
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