
GRUNDFOS
iSOLUTIONS 
ในอาคารสงู



สรา้งสรรค์
อาคารอัจฉริยะ 
โซลชูัน่ปั๊ มนํ้าอัจฉรยิะทําให้อาคารมปีระสทิธภิาพสงู
เพื่อบรรลกุารเป็นอาคารอัจฉรยิะ ป๊ัมนํ้าอัจฉรยิะจงึเป็นสว่นรว่มอยา่งมนีัยสาํคัญ ท่ีมสีว่นรบัผดิชอบ
ทําใหร้ะบบทํางานได้ผลดีท่ีสดุ อยา่งไรก็ตามถึงเวลาท่ีจะไปไกลกวา่นัน้และมองเลยสว่นประกอบแต่ละ
สว่นไปและมุง่เน้นไปท่ีโซลชูัน่อัจฉรยิะท่ีทําใหร้ะบบทัง้หมดทํางานได้มผีลดีท่ีสดุ Grundfos iSOLUTIONS 

คณุจะได้ทัง้ป๊ัมนํ้าอัจฉรยิะและสว่นประกอบท่ีทํางานด้วยกันได้อยา่งไรร้อยต่อสามารถผสานกันเต็มระบบ
และได้สมรรถนะใหมท่ี่มปีระสทิธภิาพพลังงานสงู ความยุง่ยากซบัซอ้นท่ีลดลง ค่าใชจ้า่ยตลอดอายุการใช้
งานต่ําและอ่ืนๆ

อัจฉรยิะและป๊ัมท่ีเชื่อมต่อ
ป๊ัมน�ำา Grundfos มอบระบบท่ีครบเบด็เสรจ็ อัจฉรยิะและการเชื่อมต่อไดเ้ต็มรูปแบบ 
นีห่มายถึงป๊ัมน�ำาท่ีสามารถตอบสนองและทำางานอัตโนมติัโดยขึน้อยูกั่บความต้องการใช้
น�ำาและทำางานเพื่อใหไ้ดร้ะบบท่ีมสีมรรถนะดท่ีีสดุ

สว่นประกอบป๊ัมน�ำ�อัจฉรยิะ
ด้วย Grundfos iSOLUTIONS ป๊ัมน�ำาของเราสามารถทำางานรว่มกับสว่นประกอบ
สื่อสารต่างๆ เชน่ อุปกรณ์ควบคมุ, อุปกรณ์ปรบัรอบ (drive), เซนเซอร ์และอ่ืน ๆ เพื่อ
ใหร้ะบบตามความต้องการเฉพาะของคณุได้ผลดีท่ีสดุ 

ก�รผส�นรวมระบบท่ีง่�ยด�ย  
ด้วยป๊ัมน�ำาอัจฉรยิะและการควบคมุท่ีชาญฉลาดใน Grundfos iSOLUTIONS คณุจงึได้
โซลชูัน่ท่ีมปีระสทิธภิาพและประสานสว่นของชุดโปรแกรมสื่อสารกับระบบติดตามตรวจ
สอบอาคาร (BMS) หรอื  แพลตฟอรม์ระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีเชื่อมอุปกรณ์เขา้ด้วยกัน 
(loT) อยา่งสมบูรณ์ 



ป๊ัมจะไมไ่ด้เป็นแค่ป๊ัมอีกต่อไป
ป๊ัมน�ำาอัจฉรยิะปรบัการทำางานใหเ้ขา้กับความต้องการของระบบ
และออกแบบใหใ้ชง้านง่าย โดยการแทนท่ีอุปกรณว์ดัอัตราการ
ไหลและแรงดนัดว้ยการควบคมุอัจฉรยิะ สภาพความพรอ้มในการ
เชือ่มต่อกับสมารท์โฟนของคณุของป๊ัมเหล่านัน้ ทำาใหก้ารควบคมุ
ทำาไดโ้ดยง่าย

คณุประโยชน์ท่ีชดัเจน
• การทำางานท่ีดีท่ีสดุด้วยโหมดควบคมุแบบ multiple control
• การทำางานด้วยป๊ัมน�ำาอัจฉรยิะ ชว่ยเพิม่ความน่าไวว้างใจและป้องกัน

ความเค้นของระบบ
• การใชพ้ลังงานและต้นทนุทัง้หมดของระบบลดลง

ก�รควบคมุภ�ระ (LOAD) ต่�งๆ
การควบคมุดว้ยความเรว็ท่ีปรบัรอบได้ ทำาใหป๊ั้มน�ำาปรบัตัวเพือ่ใหไ้ดอั้ตราการไหลตรงตามความ
ต้องการ แต่ความต้องการน�ำาผนัแปรและไมไ่ด้ขึน้อยูกั่บแค่ตัวแปรเดยีว โหมดควบคมุแบบอัจฉรยิะ
จะทำาใหม้ัน่ใจได้วา่ป๊ัมน�ำาของคณุปรบัตัวใหไ้ด้การทำางานท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และยงัคงอยูภ่ายในขดีจำากัดท่ี
กำาหนด ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บความท้าทายการใชง้านของคณุ ป๊ัมจะรกัษา T, P, ΔT หรอื ΔP ใหค้งท่ีไว้
และเมือ่จำาเป็น สามารถใชโ้หมดควบคมุหลายโหมดใหเ้ป็นประโยชนต์ามลำาดบัความสำาคัญ



ระบบทำ�คว�มรอ้น
ในระบบทำาความรอ้น ป๊ัมท่ีมปีระสทิธภิาพในการใชพ้ลังงานเป็นแค่ครึง่เรื่องเท่านัน้ การออกแบบ
ระบบท่ีถกูต้องและการใชง้านท่ีถกูต้องเหมาะสม จะชว่ยคณุลดการใชพ้ลังงานใหน้้อยลง เพิม่ระดับ
ความสะดวกสบาย และอาคารของคณุก็เป็นอนาคตท่ีพสิจูน์ได้ ด้วยตัวแปลงความถ่ีท่ีมาพรอ้ม
มอเตอร ์หรอืติดตัง้ภายนอก ระบบของคณุก็จะสามารถปรบัใหเ้หมาะกับความต้องการได้
• ปรบัปรุงสมรรถนะหมอ้น�ำา เชน่ การนำาน�ำา condensate กลับมาใชใ้หม ่(securing condensation)
• ควบคมุ ∆P ใหม้ผีลดีท่ีสดุ แมไ้มม่เีซนเซอรต์รวจจบัจากระยะไกลก็ตาม
• การทำางานรว่มกันของโหมดควบคมุเพื่อควบคมุแรงดัน, อุณหภมู ิและอ่ืน ๆ
• ระบบป๊ัมท่ีปรบัใหเ้ขา้กับความต้องการ

ก�รทาํคว�มเย็นและปรับอ�ก�ศ  (COOLING & AIR-CONDITIONING)
ระบบทําความเยน็ท่ีควบคมุอยา่งถกูต้องแมน่ยาํ เป็นสิง่สาํคัญมากในการรกัษาสภาพอากาศในรม่ให้
เหมาะสมถกูต้อง แต่เพื่อใหไ้ด้ระดับความถกูต้องระดับนี้ได้นัน้ คณุจาํเป็นต้องเทคโนโลยท่ีีซบัซอ้น
เพื่อติดตามตรวจสอบการทํางาน ป๊ัมนํ้าปรบัความเรว็รอบได้ของ Grundfos ชว่ยใหค้ณุติดตาม
ตรวจสอบตัวแปรระบบท่ีสาํคัญและปรบัการทํางานใหเ้หมาะสมได้ นี่คือสิง่ท่ีรบัประกัน ประสทิธภิาพ
สงูสดุและการใชพ้ลังงานต่ําสดุ

• ปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องทำาความเยน็ (Chiller)
• รกัษา ΔT ตามท่ีออกแบบ
• ลดความเสีย่งของการไหลบายพาส (bypass)
• สมรรถนะระบบดีขึ้น
• โหมดควบคมุ (multiple) 

DISTRICT ENERGY CONNECTION
Grundfos มโีซลชูัน่และการควบคมุท่ีชาญฉลาดเพื่อปรบัปรุงสมรรถนะและความสะดวกสบายใน
เครอืขา่ยการแจกจา่ย (distribution network) และภายในอาคาร เชน่ อุปกรณ์แลกเปล่ียน
ความรอ้น การผลิตนํ้ารอ้น และวงวนการผสม (mixing loop)
• การลดการสญูเสยีความรอ้น โดยการแบง่โซนอุณหภมูดิ้วยวงวนการผสมอัจฉรยิะ (mixing loop)
• เพิม่ความสะดวกสบายของผูพ้กัอาศัย และประหยดัพลังงาน โดยการปรบัสมดลุอาคารเป็นเครอืขา่ย 
   โดยการใช ้mixing loop ด้วย ชุดควบคมุอุณหภมูอัิจฉรยิะ
• ปรบัปรุงและสมดลุเรว็ขึ้น ด้วยการจาํกัดอัตราการไหลท่ีป๊ัม
• ทําใหส้มรรถนะระบบได้ผลดีท่ีสดุโดยการใชป้ระโยชน์จากฟงัก์ชัน่ท่ีชาญฉลาดและเซนเซอรภ์ายใน/
   ภายนอก

Grundfos ชว่ยคณุบรรลคุว�มต้องก�รในก�รใชง้�นในอ�ค�รสงู
เร�มอบโซลชูัน่อัจฉรยิะท่ีมัน่ใจได้ว�่มสีมรรถนะ, คว�มสะดวกสบ�ย, ประสทิธภิ�พในก�รควบคมุและ
ประสทิธภิ�พในก�รใชพ้ลังง�นดียิง่ขึน้ ไมว่�่จะเป็นคว�มท้�ท�ยใดๆ

โซลูช่ัน 
สาํหรับก�รใช้ง�น 



เพิม่แรงดันนํ้า
ระบบเพิม่แรงดันต้องไมเ่พยีงวางใจได้เท่านัน้ แต่ต้องมคีวามชาญฉลาดในการรกัษาระดับแรงดันท่ี
ถกูต้องไวไ้ด้ด้วยโดยไมคํ่านึงถึงปรมิาณการใชน้ํ้า ท่ี Grundfos เรามรีะบบเพิม่แรงดันประสทิธภิาพ
สงูใหค้ณุ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทําใหก้ารสบูจา่ยนํ้าทัว่ทัง้อาคารมปีระสทิธภิาพท่ีสดุ ระบบเหล่านี้ชว่ยให้
มัน่ใจวา่ แรงดันนาํทกุชัน้จะเท่ากัน โดยไมม่พีลังงานท่ีสญูเสยีไปโดยเปล่าประโยชน์
• ค่าใชจ้า่ยตลอดอายุการใชง้านต่ํา และปรบัตามความต้องการลกูค้าได้ด้วยการควบคมุอัจฉรยิะ
• สขุอนามยัท่ีเพิม่ขึ้นด้วยการใชเ้หล็กกล้าไรส้นิม - stainless steel
• การชดเชยแรงดันท่ีสญูเสยีไปกับท่อเนื่องจากความเสยีดทาน
• แรงดันท่ีสมบูรณ์และลดความเสีย่งจากท่อระเบดิ
• โซลชูัน่ท่ีพรอ้มใชง้าน (plug and pump)

ระบบดับเพลิง
ระบบดับเพลิงสมรรถนะสงูท่ีไวว้างใจได้เป็นสิง่จำาเป็นต่อการปกป้องชวีติและอาคารจากไฟไหม้
Grundfos ออกแบบ, สรา้ง และทดสอบชุดป๊ัมดับเพลิงเพื่อใหไ้ด้มาตรฐานป๊ัมดับเพลิงหลัก ๆ 
ทัง้หมด เราสง่มอบชุดป๊ัมดับเเพลิงท่ีประกอบเสรจ็เรยีบรอ้ย ซึ่งเป็นได้ทัง้ชุดท่ีประกอบบนฐานป๊ัม
ปกติ หรอืชุดประกอบในตู้คอนเทนเนอรพ์รอ้มสว่นจำาเป็นท่ีต้องใชร้ว่มกันรวมอยูด่้วยอยา่งครบถ้วน

• ชุดป๊ัมสาํหรบัหวัฉีดน้ําดับเพลิง (sprinkler) – โฟม (foam), หมอกแรงดันต่ํา, หวัก๊อกนํ้าดับเพลิง
(hydrant) – และระบบมว้นสายดับเพลิง

•  ชุดป๊ัมดับเพลิงตามแบบท่ีกำาหนดไวแ้ล้ว และหลากหลายแบบ ท่ีครอบคลมุทกุความต้องการ
•  บรษัิทท่ีดำาเนินการผลิต, ขาย และใหบ้รกิารในระดับโลก
• เวลาท่ีน้อยท่ีสดุตัง้แต่การติดตัง้ไปจนเริม่ใชง้าน

น�ำ�เสยี
โซลชูัน่การบำาบดัน�ำาเสยีของ Grundfos สัง่สมมาจากประสบการณ์ นานหลายทศวรรษ เราจงึมคีวาม
สมดลุทัง้สมรรถนะ, ความไวว้างใจได้, ความคุ้มค่าของการลงทนุและความสามารถในการบรกิาร
เราสามารถออกแบบระบบทัง้หมด หรอืจดัหาสว่นประกอบคณุภาพสงูใหค้ณุได้ ป๊ัมเหล่านี้รวมถึงป๊ัม
น�ำาเสยี, ป๊ัมระบายน�ำา, ป๊ัมเครื่องบด (grinder), ชุดสบูน�ำาพรอ้มถังและชุดควบคมุ (lifting station), 
สถานีป๊ัมน�ำาแบบสรา้งชิน้สว่นไวก่้อนและชุดควบคมุ

• โซลชูัน่ครบถ้วนหลายประเภทท่ีตอบสนองความต้องการเฉพาะของคณุ
• ความน่าเชื่อถือและประสทิธภิาพเรื่องค่าใชจ้า่ยตลอดอายุการใชง้านท่ีต่ําท่ีไมม่ใีครเทียบได้
•  ลดเวลาท่ีเคร่อืงหยุดทำางานลง

ก�รฆ�่เชื้อในน�ำ�
การฆา่เชื้อในน�ำาท่ีมปีระสทิธภิาพเป็นเรื่องของความเป็นและความตาย ด้วยระบบฆา่เชื้อด้วยคลอรนี
ไดออกไซด์ของ Grundfos สง่ผลใหแ้บคทีเรยีลีเจยีนเนลลา (legionella) และแบคทีเรยีท่ีมผีลต่อ
ชวีติอ่ืน ๆ ไมเ่ป็นภัยคกุคามอีกต่อไป เรายงัเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการป้องกันการเกิดตะกรนั ( anti-
scaling), ป้องกันเฟาล์วล่ิง (anti fouling) และป้องกันการกัดกรอ่น (anti-corrosion) ในระบบ
ปรบัอากาศ, ระบบทำาความรอ้น และระบบหมอ้น�ำาอีกด้วย นัน่หมายความวา่น�ำายงัปลอดภัยและ
สะอาดอยูเ่สมอขณะท่ีท่อก็ไรก้ารสกึกรอ่น

• การฆา่เชื้อด้วยคลอรนีไดออกไซด์ดีกวา่ระบบการฆา่เชื้ออ่ืน ๆ
• ความปลอดภัยระดับสงูด้วยโซลชูัน่สำาหรบัติดตามตรวจสอบคณุภาพน�ำาอยา่งต่อเนื่อง
• เป็นความรูแ้ละทักษะ (know-how) ท่ีกวา้งและครอบคลมุ ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง
• ขจดัความจำาเป็นของวงจรอุณหภมูสิงู ลดต้นทนุด้านพลังงาน

ก�รหมุนเวยีนน�ำ�รอ้น
การใชน้ํ้ารอ้นต้องการน้ํารอ้นทันทีท่ีเปิดก๊อกนํ้า โซลชูัน่ธรรมดาทัว่ไปใชป๊ั้มความเรว็คงท่ีจา่ยแรงดัน
ตามท่ีต้องการ เป็นผลใหส้ิน้เปลืองพลังงานสงู Grundfos นําเสนอป๊ัมควบคมุอุณหภมู ิท่ีมัน่ใจ
ได้วา่จะได้นํ้าอุณหภมูท่ีิต้องการ พรอ้มค่าใชจ้า่ยท่ีต่ําท่ีสดุเสมอ ดังนัน้เราจงึไมต้่องหรีว่าล์ว
(throttling valve) และประหยดัพลังงาน

• ความสะดวกสบายระดับสงู
• ไมจ่ำาเป็นต้องต้องหรีว่าล์ว (throttling valve)
• ประหยดัพลังงานได้อยา่งมหาศาล



MAGNA3

• มอเตอรและไฮดรอลิก์ (hydraulic) 
ประสิทธิภาพสูง

• FLOWLIMIT และ AUTO ลดค่าใช้
จา่ยด้ านพลังงานและการติดตั้ ง

• โหมดควบคุ ม ∆T ท่ี ลดต้นทุ นด้ าน 
 พลังงานและเซนเซอร์

• การบนัทึกและระบบตัวชว่ย
การสื่อสาร BMS ประสทิธภิาพสงู

ก�รใชง้�น
ระบบทำาความรอ้น
การทำาความเยน็และปรบัอากาศ  
(cooling & air-conditioning) 
การหมุนเวยีนของน�ำารอ้น

TPE

•  อำานาจการควบคมุ อยูบ่นพื้นฐาน
สญัญาณของ อะนาล็อกและดิจทัิล
ต่างๆท่ีเขา้มา

ก�รใชง้�น
ระบบ Heating

HYDRO MPC

•  ป๊ัมหลากหลายขนาด เพื่อใหเ้ลือกใช้
ใหเ้หมาะกับจุดใชง้านต่างๆ

•  กำาหนดค่าระบบมาใหก่้อนแล้ว 
(pre-configured) จากโรงงาน

•  ระบบหยุดทำางานในชว่งเวลาท่ีมี
ความต้องการใชน้�ำาน้อยเพื่อ
ประหยดัพลังงาน

• ความไวว้างใจของการทํางานเกิด
จากการใชเ้ซนเซอรส์าํรอง

•  รบัประกันประสทิธภิาพด้วยการท่ี
อุปกรณ์ควบคมุใชข้อ้มูลกราฟ
แสดงสมรรถนะป๊ัม

ก�รใชง้�น
การเพิม่แรงดันน�ำา

HYDRO MULTI-E

•  การควบคมุระบบติดตัง้อยูภ่ายใน
ป๊ัม

•  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่แรงดันคงท่ีทันทีท่ี
เปิดสวติซเ์ดินเครื่อง

•  สามารถสัง่งานระบบได้โดยตรงจาก
แผงควบคมุของป๊ัม

•  คณุลักษณะเพิม่เติม สามารถตัง้ค่า
ได้ด้วยแอป Grundfos GO

MULTILIFT – MDV

• ทำางานอัตโนมัติครบวงจรและตรวจ 
สอบเฝ้าระวังด้วยอุ ปกรณ์ควบคมุท่ี
ชาญฉลาด

• ชุดสำาเรจ็ประกอบเสรจ็สมบรณ์มาแล้ว
รวมถึงชิ้นสว่นเชื่อมต่อทั้งหมด

• ถังท่ีแขง็แรงทนทานปดิแน่นทน
แรงดันไมม่กีล่ินรบกวนผลิตจาก
โพลีเอทิลนี ทนทานต่อนํ้าเสยี

• ถังล�าสมัยเซนเซอรต์รวจจับระดับน�า
และป๊ัมท่ีออกแบบมาสำาหรับการ
ทำางานท่ีเชื่อถือได้บำาบัดน�าเสีย

ก�รใช้ง�น
บำาบัดน�าเสยี

OXIPERM PRO  

• ออกแบบกะทัดรัดเหมาะสําหรับ
พื้นนท่ีคับแคบ

• ค่าใช้จา่ยในการใช้งานต�า
• ปรับใช้กับงานท่ีเก่ียวกับการฆ่า

เชื้อต่างๆได้
• เชื่อถือได้เนื่องจากเป็นระบบ

ควบคมุแบบเบ็ดเสร็จ

ก�รใช้ง�น
การฆ่าเชื้อในน�า

ระบบป๊ัมดับเพลิงแบบคู่รบัรอง
โดย VDS

•  ชุดป๊ัมดับเพลิงประกอบเสร็จ
เรยีบร้อยแบบแยกส่วน 
(modularized) พร้อมอุปกรณ์  
ระบบหัวฉีดกระจายน�าในตัว

• ชุดป๊ัมดับเพลิงประกอบอยูบ่น
กรอบฐานป๊ัมพรอ้มวาล์ว, เกจวดั
แรงดัน, มเตอรว์ดัอัตราการไหล
และท่อ

• เวลาท่ีน้อยท่ีสุดตั้งแต่การ 
ติดตั้งไปจนเริม่ใช้ งาน

ก�รใช้ง�น
ระบบดับเพลิง

ผลิตภัณฑ์



BIM ASSETS
ชุดขอ้มูล Grundfos BIM ใชแ้นวคิด data-light concept ซึ่งสามารถสรา้งภาพ (render) ท่ีมี
ความละเอียดท่ีเหมาะกับความต้องการของคณุ และได้ความเรว็ในการทำางานสงูขอ้มูลการทำางาน 
และขนาดทางรูปทรงเรขาคณิตท่ีน่าพอใจ

•  แคตตาล็อกประเภท Revit, ผลิตด้วยวตัถปุระสงค์เฉพาะ
•  แนวคิด Data-light
•  การแปลความหมายขอ้มูลแบง่เป็นแบบหยาบ (coarse), ปานกลาง (medium)
และละเอียด (fine)

• รูปทรงเรขาคณิต, การต่อไฟฟ้าและระบบท่อท่ีแมน่ยำาถกูต้อง
• รวมถึงขอ้มูลการใชง้าน, การซอ่มบำารุง และ การติดตัง้และใชง้าน (I&O)

ค้นหาได้ท่ีศูนยผ์ลิตภัณฑ์ Grundfos Product Centerและ

ศูนยผ์ลิตภัณฑ์ GRUNDFOS PRODUCT CENTER
• เครื่องมอืออนไลน์มไีวเ้พื่อเลือกขนาดป๊ัม, เรยีกดแูคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Grundfos, ค้นหา
   ป๊ัมทดแทน (replacement) และป๊ัมสำาหรบัสบูของเหลวเฉพาะอยา่งท่ีต้องการ
• เอกสารท่ีมรีวมถึงกราฟแสดงสมรรถนะป๊ัม (pump curve), ขอ้กำาหนดลักษณะเฉพาะทาง
   เทคนิค, ชุดขอ้มูล  BIM (asset), แบบภาพ CAD, อะไหล่, วดิีโอ และอ่ืน ๆ
• เหมาะสมสำาหรบัใชกั้บพซี,ี แท็บเล็ตหรอืสมารท์โฟนของคณุ

ดขูอ้มูลศูนยผ์ลิตภัณฑ์ Grundfos Product Center ได้ท่ี product-selection.grundfos.com

GRUNDFOS GO
•  เป็นแพลตฟอรม์ท่ีครอบคลมุมากท่ีสดุในตลาด สำาหรบัอุปกรณค์วบคมุป๊ัมเคล่ือนท่ีและ
   การเลือกป๊ัมน�ำา
•  ชว่ยคณุประหยดัเวลาในทกุ ๆ เรือ่งตัง้แต่การทดสอบก่อนเดนิเครือ่ง (commissioning), การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และการรายงาน การเลือกขนาดและการหาป๊ัมทดแทน (replacement)
•  เสนอความคิดรเิริม่, เป็นผูช้ว่ยบนมอืถือ และใหก้ารเขา้ถึงเครือ่งมอืออนไลน์ของ Grundfos

ส�ม�รถด�วนโ์หลดแอป ไปยงัอุปกรณ์ใดก็ต�มท่ีมรีะบบปฏิบติัก�ร iOS หรอืแอนดรอยด์  
(Android) ได้

เครื่องมอืดิจทัิล



GRUNDFOS (Thailand) Limited
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej
10250 Bangkok, Thailand
www.grundfos.co.th
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Grundfos เป็นหนึ่งในซพัพลายเออรช์ัน้นําของโลกในการจดัหา
โซลชูัน่สาํหรบัการใชง้านป๊ัมมากมายครบทกุประเภท – ครอบคลมุ
ทัง้หมดตัง้แต่สบูจา่ยนํ้าไปจนถึงการะบายนํ้าเสยี

Grundfos สาํหรบัอาคารสงู เราคิดถึงสิง่ท่ีเหนือกวา่ป๊ัม เปา้หมาย
ของเราคือมคีวามรู ้ความเขา้ใจองค์รวมอาคารทัง้หมด
เพื่อจดัหาโซลชูัน่ท่ีชาญฉลาดใหค้ณุ อันจะสง่ผลใหย้กระดับ
สมรรถนะในระบบของคณุใหส้งูขึ้น

ด้วยความมุง่มัน่นี้ทําใหเ้ราเป็นคู่ค้าท่ีผูร้บัเหมาพงึพอใจ
วศิวกรท่ีปรกึษาและเจา้ของอาคารกําลังมองหาเพื่อท่ีจะสรา้ง
อาคารสงูท่ีมคีวามยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุในโลก

เรยีนรูเ้พิม่เติมได้ท่ี www.grundfos.co.th




