
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานต่ำา 
ปั๊ม Grundfos SP รุ่นใหม่นั้น ติดตั้งระบบไฮดรอลิกใหม่และถูกอัพเกรด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ระดับโลกและช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี เม่ือผสมผสานกับการออกแบบท่ีแข็งแกร่งและประสบการณ์อัน
ยาวนานท่ีเช่ือถือได้ จึงช่วยให้อายุการใช้งานของป๊ัมยาวนานมากข้ึน พร้อมลดค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาให้น้อยลง

ระบบปั๊มน้ำาที่เชื่อถือได้สำาหรับการใช้งานทุกประเภท
Grundfos SP คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำาบาดาล ที่ใช้วัสดุด้วยสแตนเลสสตีลทั้งตัว ออกแบบมาเพื่อการสูบจ่ายน้ำา
อย่างมีคุณภาพสูง เมื่อรวมเข้ากับเทคโนโลยีของมอเตอร์อันล้ำาสมัยและระบบการจัดการระยะไกล Grundfos SP 
จึงช่วยให้ระบบปั๊มน้ำาบาดาลสมบูรณ์แบบสำาหรับคุณมากขึ้น เพื่อการใช้งานในหลายประเภท

การใช้งานของระบบ SPE ที่พร้อมรองรับเทคโนโลยีในอนาคต
Grundfos SPE ผสมผสานปั๊ม SP เข้ากับมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ด้วยรูปแบบของปั๊มแบบที่มีกระบอกหุ้มมิดชิด (canned rotor), ระดับความทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (60 0°C) และ
การหุ้มโรเตอร์ด้วยสแตนเลสสตีลที่ช่วยปกป้องแม่เหล็กจากการกัดกร่อน มอเตอร์จึงมีประสิทธิภาพและความน่า
เชื่อถือสูงสำาหรับการใช้งานที่หลากหลาย ระบบ SPE เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับการดำาเนินงานของ
คุณในอนาคตและช่วยปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม แม้ว่าความต้องการของคุณอาจแตกต่างกันไป

ป๊ัมน้ำาบาดาล SP ขนาด 6" รุ่นใหม่
ขอแนะนำาระบบไฮดรอลิก ท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และรองรับเทคโนโลยีในอนาคต

Grundfos SP18/SPE18

grundfos.th
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SP18 SPE18

การใช้วัสดุเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมด
      EN 1.4301/AISI304
      EN 1.4401/AISI316
      EN 1.4539/AISI904L

แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน

แบบมาตรฐาน
ตัวเลือกเสริม
ตัวเลือกเสริม

ประสิทธิภาพขั้นทำางานไฮดรอลิก 77.5 % 77.5 %

ค่ามาตรฐานประสิทธิภาพปั๊มน้ำาขั้นต่ำา (MEI) > 0.7 > 0.7

ขาออกของปั๊ม Rp2½ (R3) Rp2½½ (R3)

ชนิดของมอเตอร์ แบบอะซิงโครนัส
แท่งทองแดงในโรเตอร์

แบบซิงโครนัส  
ต้องใช้แม่เหล็กถาวร 
ในโรเตอร์ (IPM) VFD

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ มากถึง 85 % มากถึง 93 %

ระดับความทนต่ออุณหภูมิของมอเตอร์มาตรฐาน 40 °0C 60 0°C

ตัวกรองกระแส (sine wave filter) พร้อมกับอินเวอร์เตอร์ (VFD) จำาเป็นต้องมี ตัวเลือกเสริม
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ประหยัดเวลาด้วยศูนย์ผลิตภัณฑ์ Grundfos Product Center

ข้อมูลด้านเทคนิค

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ Grundfos Product Center ช่วยคุณค้นหา 
กำาหนดคุณลักษณะ และประเมินตามขนาดปั๊มน้ำาทางออนไลน์ ซึ่ง
เป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน

• โดยค้นหาจากการใช้งาน, การออกแบบของปั๊มน้ำา หรือตระกูลปั๊มน้ำา

• กำาหนดค่าและเลือกปั๊มน้ำาตามข้อกำาหนดเฉพาะของคุณ

• เลือกปั๊มน้ำาขนาดที่เหมาะสมได้ด้วยเครื่องมือ "Quick Size" อันชาญฉลาด

• รับเอกสารฉบับเต็ม รวมถึงกราฟ, ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค, แบบร่าง CAD, ภาพรวมชิ้น
ส่วนอะไหล่ และวิดีโอการติดตั้ง

เริ่มต้นที่ 
product-selection.grundfos.com
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